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S7-400

CPU 412-1 6ES7 412-1XJ05-0AB0 V5.3
Arbeitsspeicher 144KB Code und 144KB Daten; 0,075 ms/kAW; 4KB DI/O; 32 Verbindungen; 1*DP/MPI; Sende- und Empfangsfähigkeit für direkten 
Datenaustausch; DP-Äquidistanz und taktsynchrone Bearbeitung; Routing; Datensatzrouting; Multicomputingfähig; Firmware V5.3

CPU 412-2 DP 6ES7 412-2XJ05-0AB0 V5.3
Arbeitsspeicher 256KB Code und 256KB Daten; 0,075 ms/kAW; 4KB DI/O; 32 Verbindungen; 1*DP/MPI und 1*DP; Sende- und Empfangsfähigkeit für 
direkten Datenaustausch; Äquidistanz und taktsynchrone Bearbeitung; Routing; Datensatzrouting; Multicomputingfähig; Firmware V5.3

CPU 412-2 PN 6ES7 412-2EK06-0AB0 V6.0

Arbeitsspeicher 512 KB Code und 512 KB Daten; 0,075 ms/kAW; 4KB DI/O; 48 Verbindungen; 1*DP/MPI, 1*PN; Sende- und Empfangsfähigkeit für 
direkten Datenaustausch; Äquidistanz und taktsynchrone Bearbeitung; Routing; Datensatzrouting; Multicomputingfähig; PROFINET IO-Controller; 
unterstützt RT/IRT; PROFINET Schnittstelle und 2 Ports; MRP; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; Firmware V6.0

CPU 414-2 DP 6ES7 414-2XK05-0AB0 V5.3
Arbeitsspeicher 512KB Code und 512KB Daten; 0,045 ms/kAW; 8KB DI/O; 32 Verbindungen; 1*DP/MPI und 1*DP; Sende- und Empfangsfähigkeit für 
direkten Datenaustausch; Äquidistanz und taktsynchrone Bearbeitung; Routing; Datensatzrouting; Multicomputingfähig; Firmware V5.3

CPU 414F-3 PN/DP 6ES7 414-3FM06-0AB0 V6.0

Arbeitsspeicher 2 MB Code und 2 MB Daten; 0,045 ms/kAW; 8KB DI/O; 64 Verbindungen; 1*DP/MPI, 1*PN und 1 Schacht für IF-Module; Sende- und 
Empfangsfähigkeit für direkten Datenaustausch; Äquidistanz und taktsynchrone Bearbeitung; Routing; Datensatzrouting; Multicomputingfähig; 
PROFINET IO-Controller; unterstützt RT/IRT; PROFINET Schnittstelle und 2 Ports; MRP; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; Firmware V6.0; 
einsetzbar für Sicherheitsanwendungen; unterstützt PROFIsafe V2

CPU 414-3 PN/DP 6ES7 414-3EM06-0AB0 V6.0

Arbeitsspeicher 2 MB Code und 2 MB Daten; 0,045 ms/kAW; 8KB DI/O; 64 Verbindungen; 1*DP/MPI, 1*PN und 1 Schacht für IF-Module; Sende- und 
Empfangsfähigkeit für direkten Datenaustausch; Äquidistanz und taktsynchrone Bearbeitung; Routing; Datensatzrouting; Multicomputingfähig; 
PROFINET IO-Controller; unterstützt RT/IRT; PROFINET Schnittstelle und 2 Ports; MRP; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; Firmware V6.0

CPU 414-3 DP 6ES7 414-3XM05-0AB0 V5.3

Arbeitsspeicher 1,4MB Code und 1,4MB Daten; 0,045 ms/kAW; 8KB DI/O; 32 Verbindungen; 1*DP/MPI, 1*DP und 1 Schacht für IF-Module; Sende-
und Empfangsfähigkeit für direkten Datenaustausch; Äquidistanz und taktsynchrone Bearbeitung; Routing; Datensatzrouting; Multicomputingfähig; 
Firmware V5.3

CPU 416-3 PN/DP 6ES7 416-3ES06-0AB0 V6.0

Arbeitsspeicher 8 MB Code und 8 MB Daten; 0,030 ms/kAW; 16KB DI/O; 96 Verbindungen; 1*DP/MPI, 1*PN und 1 Schacht für IF-Module; Sende- und 
Empfangsfähigkeit für direkten Datenaustausch; Äquidistanz und taktsynchrone Bearbeitung; Routing; Datensatzrouting; Multicomputingfähig; 
PROFINET IO-Controller; unterstützt RT/IRT; PROFINET Schnittstelle und 2 Ports; MRP; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; Firmware V6.0

CPU 416-3 DP 6ES7 416-3XR05-0AB0 V5.3

Arbeitsspeicher 5,6MB Code und 5,6MB Daten; 0,030 ms/kAW; 16KB DI/O; 64 Verbindungen; 1*DP/MPI, 1*DP und 1 Schacht für IF-Module; Sende-
und Empfangsfähigkeit für direkten Datenaustausch; Äquidistanz und taktsynchrone Bearbeitung; Routing; Datensatzrouting; Multicomputingfähig; 
Firmware V5.3

CPU 416F-2 6ES7 416-2FN05-0AB0 V5.3

Arbeitsspeicher 2,8MB Code und 2,8MB Daten; 0,030 ms/kAW; 16KB DI/O; 64 Verbindungen; 1*DP/MPI und 1*DP; Sende- und Empfangsfähigkeit für 
direkten Datenaustausch; Äquidistanz und taktsynchrone Bearbeitung; Routing; Datensatzrouting; Multicomputingfähig; Firmware V5.3; einsetzbar für 
Sicherheitsanwendungen; unterstützt PROFIsafe V2

CPU 416F-3 PN/DP 6ES7 416-3FS06-0AB0 V6.0

Arbeitsspeicher 8 MB Code und 8 MB Daten; 0,030 ms/kAW; 16KB DI/O; 96 Verbindungen; 1*DP/MPI, 1*PN und 1 Schacht für IF-Module; Sende- und 
Empfangsfähigkeit für direkten Datenaustausch; Äquidistanz und taktsynchrone Bearbeitung; Routing; Datensatzrouting; Multicomputingfähig; 
PROFINET IO-Controller; unterstützt RT/IRT; PROFINET Schnittstelle und 2 Ports; MRP; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; Firmware V6.0. 
Einsetzbar für Sicherheitsanwendungen; unterstützt PROFIsafe V2

CPU 416-2 DP 6ES7 416-2XN05-0AB0 V5.3
Arbeitsspeicher 2,8MB Code und 2,8MB Daten; 0,030 ms/kAW; 16KB DI/O; 64 Verbindungen; 1*DP/MPI und 1*DP; Sende- und Empfangsfähigkeit für 
direkten Datenaustausch; Äquidistanz und taktsynchrone Bearbeitung; Routing; Datensatzrouting; Multicomputingfähig; Firmware V5.3
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CPU 417-4 6ES7 417-4XT05-0AB0 V5.3

Arbeitsspeicher 15MB Code und 15MB Daten; 0,018 ms/kAW; 16KB DI/O; 64 Verbindungen; 1*DP/MPI, 1*DP  und 2 Schächte für IF-Module;
Multicomputingfähig, Sende- und Empfangsfähigkeit für direkten Datenaustausch, Äquidistanz und taktsynchrone Bearbeitung, Routing, 
Datensatzrouting; Firmware V5.3

CP 443-1 6GK7 443-1EX20-0XE0 V2.1

S7 CP für Industrial Ethernet ISO und TCP/IP mit SEND-RECEIVE- und FETCH-WRITE-Schnittstelle, PROFINET IO-Controller, lange Daten, UDP, 
TCP, ISO, S7-Kommunikation, Routing, BG-Tausch ohne PG, 2-Port Switch, 10/100 Mbit, Initialisierung über LAN, IP-Multicast, IP Access Control 
List, DHCP, IP-Konfiguration über DHCP/FB, SNMP, Uhrzeitsync. über SIMATIC-Verfahren oder NTP, Web-Diagnose, priorisierter Hochlauf, 
Firmware V2.1

CP 443-1 Advanced 6GK7 443-1GX20-0XE0 V2.1

S7 CP für Industrial Ethernet mit 2 Interfaces, Gigabit Interface (1Port, 10/100/1000 Mbit) und PROFINET Interface (4-Port Switch, 10/100 Mbit): ISO 
und TCP/IP mit SEND-RECEIVE- und FETCH-WRITE-Schnittstelle, UDP, TCP mit/ohne RFC 1006, IP-Multicast, ISO, S7-Kommunikation, S7- und IP-
Routing, FTP, Web-Server, E-Mail, IP Access Control List, SNMP, Web-Diagnose, Initialisierung über LAN, Uhrzeitsync. über SIMATIC-Verfahren 
oder NTP, BG-Tausch ohne PG, C-PLUG, zusätzlich für PROFINET Interface (4-Port Switch, 10/100 Mbit): PROFINET IO-Controller, PROFINET 
CBA, IP-Konfiguration über DHCP/FB, MRP, priorisierter Hochlauf, Firmware V2.1
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S7-300

CPU 312 6ES7 312-1AE14-0AB0 V3.0 Arbeitsspeicher 32KB; 0,1ms/kAW; MPI-Anschluß; einzeiliger Aufbau bis 8 Baugruppen; S7-Kommunikation (ladbare FBs/FCs); Firmware V3.0

CPU 314 6ES7 314-1AG14-0AB0 V3.0 Arbeitsspeicher 128KB; 0,06ms/kAW; MPI-Anschluß; mehrzeiliger Aufbau bis 32 Baugruppen; S7-Kommunikation (ladbare FBs/FCs); Firmware V3.0

CPU 315-2 DP 6ES7 315-2AH14-0AB0 V3.0
Arbeitsspeicher 256KB; 0,05ms/kAW; MPI+ DP-Anschluß (DP-Master oder DP-Slave); mehrzeiliger Aufbau bis 32 Baugruppen; Sende- und 
Empfangsfähigkeit für direkten Datenaustausch, Äquidistanz, Routing, S7-Kommunikation (ladbare FBs/FCs), Firmware V3.0

CPU 315F-2 DP 6ES7 315-6FF04-0AB0 V3.0

Arbeitsspeicher 384KB; 0,05ms/kAW; MPI+ DP-Anschluß (DP-Master oder DP-Slave); mehrzeiliger Aufbau bis 32 Baugruppen, Sende- und 
Empfangsfähigkeit für direkten Datenaustausch, Äquidistanz, Routing, S7-Kommunikation (ladbare FBs/FCs), Firmware V3.0, einsetzbar für 
Sicherheitsanwendungen; unterstützt PROFIsafe V2

CPU 315-2PN/DP 6ES7 315-2EH14-0AB0 V3.1

Arbeitsspeicher 384KB; 0,05ms/kAW; PROFINET Anschluss; S7-Kommunikation (ladbare FBs/FCs); PROFINET IO-Controller; unterstützt RT/IRT; 
PROFINET Schnittstelle und 2 Ports; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; Transportprotokoll TCP/IP; kombinierter MPI/DP-Anschluss (MPI oder 
DP-Master oder DP-Slave); mehrzeiliger Aufbau bis 32 Baugruppen; äquidistanter DP-Buszyklus; Routing; Firmware V3.1

CPU 315F-2PN/DP 6ES7 315-2FJ14-0AB0 V3.1

Arbeitsspeicher 512KB; 0,05ms/kAW; PROFINET Anschluss; S7-Kommunikation (ladbare FBs/FCs); PROFINET IO-Controller; unterstützt RT/IRT; 
PROFINET Schnittstelle und 2 Ports; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; Transportprotokoll TCP/IP; kombinierter MPI/DP-Anschluss (MPI oder 
DP-Master oder DP-Slave); mehrzeiliger Aufbau bis 32 Baugruppen; äquidistanter DP-Buszyklus; Routing; Firmware V3.1; einsetzbar für 
Sicherheitsanwendungen; unterstützt PROFIsafe V2

CPU 317-2PN/DP 6ES7 317-2EK14-0AB0 V3.1

Arbeitsspeicher 1024KB; 0,025ms/kAW; PROFINET Anschluss; S7-Kommunikation (ladbare FBs/FCs); PROFINET IO-Controller; unterstützt RT/IRT; 
PROFINET Schnittstelle und 2 Ports; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; Transportprotokoll TCP/IP; kombinierter MPI/DP-Anschluss (MPI oder 
DP-Master oder DP-Slave); mehrzeiliger Aufbau bis 32 Baugruppen; äquidistanter DP-Buszyklus; Routing; Firmware V3.1

CPU 317F-2PN/DP 6ES7 317-2FK14-0AB0 V3.1

Arbeitsspeicher 1536KB; 0,025ms/kAW; PROFINET Anschluss; S7-Kommunikation (ladbare FBs/FCs); PROFINET IO-Controller; unterstützt RT/IRT; 
PROFINET Schnittstelle und 2 Ports; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; Transportprotokoll TCP/IP; kombinierter MPI/DP-Anschluss (MPI oder 
DP-Master oder DP-Slave); mehrzeiliger Aufbau bis 32 Baugruppen; äquidistanter DP-Buszyklus; Routing; Firmware V3.1; einsetzbar für 
Sicherheitsanwendungen; unterstützt PROFIsafe V2

CPU 319-3 PN/DP 6ES7 318-3EL01-0AB0 V3.2

Arbeitsspeicher 2048KB; 0,004ms/kAW; PROFINET Anschluss; S7-Kommunikation (ladbare FBs/FCs);  PROFINET IO-Controller; unterstützt 
RT/IRT; PROFINET Schnittstelle und 2 Ports; MRP; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; Transportprotokoll TCP/IP; kombinierter MPI/DP-
Anschluss (MPI oder DP-Master oder DP-Slave); mehrzeiliger Aufbau bis 32 Baugruppen; äquidistanter DP-Buszyklus; Routing; Firmware V3.2

CPU 319F-3 PN/DP 6ES7 318-3FL01-0AB0 V3.2

Arbeitsspeicher 2560KB; 0,004ms/kAW; PROFINET Anschluss; S7-Kommunikation (ladbare FBs/FCs);  PROFINET IO-Controller; unterstützt 
RT/IRT; PROFINET Schnittstelle und 2 Ports; MRP; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; Transportprotokoll TCP/IP; kombinierter MPI/DP-
Anschluss (MPI oder DP-Master oder DP-Slave); mehrzeiliger Aufbau bis 32 Baugruppen; äquidistanter DP-Buszyklus; Routing; Firmware V3.2, 
einsetzbar für Sicherheitsanwendungen; unterstützt PROFIsafe V2
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FM 351 FIXED SPEED POS. 6ES7 351-1AH02-0AE0 V1.0 Positionierbaugruppe, Eil-/Schleichgang, auch für Aufbau mit aktiven Busmodulen; FW-Update; I&M-Funktionalität; V1.0
SM 331 AI8x13Bit 6ES7 331-1KF02-0AB0 Analogeingabebaugr. AI 8x13Bit

SM 331 AI8x16Bit HART 6ES7 331-7TF01-0AB0 V3.0
Analogeingabebaugr. AI8x16Bit, 0/4...20mA, +/-20mA, ab Firmware V3.0.0, mit HART-Kommunikation, HART-Variablen, FW-Update, Redundanz, 
HART-Fast-Mode

SM 332 AO8x16Bit HART 6ES7 332-8TF01-0AB0 V3.0
Analogausgabebaugr. AO8x16Bit, 0/4..20mA, ab Firmware V3.0.0, mit HART-Kommunikation, HART-Variablen, FW-Update, Redundanz, HART-Fast-
Mode

CP 342-5 6GK7 342-5DA03-0XE0 V6.0
PROFIBUS CP: DP-Protokoll mit Sync/Freeze, SEND/RECEIVE- Schnittstelle, S7-Kommunikation, Routing, BG-Tausch ohne PG, 12 Mbit/s , 
Firmware V6.0

CP 343-1 6GK7 343-1EX30-0XE0 V2.2

S7 CP für Industrial Ethernet, ISO und TCP/IP mit SEND-RECEIVE- und FETCH-WRITE-Schnittstelle, PROFINET IO-Controller oder PROFINET IO-
Device, UDP, TCP mit/ohne RFC 1006, IP-Multicast, ISO, S7-Kommunikation, S7-Routing, IP Access Control List, SNMP, Web-Diagnose, 
Initialisierung über LAN, Uhrzeitsync. über SIMATIC-Verfahren oder NTP, BG-Tausch ohne PG, 2-Port Switch, 10/100 Mbit, IP-Konfiguration über 
DHCP/FB, MRP, Unterstützung PROFINET-Bausteine V3.0, Firmware V2.2

CP 343-1 Advanced 6GK7 343-1GX30-0XE0 V1.1

S7 CP für Industrial Ethernet mit 2 Interfaces, Gigabit Interface (1Port, 10/100/1000 Mbit) und PROFINET Interface (2-Port Switch, 10/100 Mbit): ISO 
und TCP/IP mit SEND-RECEIVE- und FETCH-WRITE-Schnittstelle, UDP, TCP mit/ohne RFC 1006, IP-Multicast, ISO, S7-Kommunikation, S7- und IP-
Routing, FTP, mit Web-Server und E-Mail, IP Access Control List, SNMP, Web-Diagnose, Initialisierung über LAN, Uhrzeitsync. über SIMATIC-
Verfahren oder NTP, BG-Tausch ohne PG, C-PLUG, zusätzlich für PROFINET Interface (2-Port Switch, 10/100 Mbit): PROFINET IO-Controller 
und/oder Device, PROFINET CBA, IP-Konfiguration über DHCP/FB, MRP, Unterstützung PROFINET-Bausteine V3.0, Firmware V1.1

CP 343-1 ERPC 6GK7 343-1FX00-0XE0 V1.0

S7 CP für Industrial Ethernet mit Gigabit Interface (1Port, 10/100/1000 Mbit) zur direkten Datenbankanbindung mit einem zusätzlich ladbaren 
Softwarepaket. Protokolle: TCP/IP mit SEND-RECEIVE- und FETCH-WRITE-Schnittstelle, UDP, TCP mit/ohne RFC 1006, IP-Multicast, S7-
Kommunikation, S7-Routing, IP Access Control List, SNMP, Web-Diagnose, Initialisierung über LAN, Uhrzeitsync. über SIMATIC-Verfahren oder 
NTP, BG-Tausch ohne PG, C-PLUG, IP-Konfiguration über DHCP/FB, Firmware V1.0

CP 343-1 Lean 6GK7 343-1CX10-0XE0 V2.2

S7 CP für Industrial Ethernet,TCP/IP mit SEND-RECEIVE- und FETCH-WRITE-Schnittstelle, PROFINET IO-Device, UDP, TCP mit/ohne RFC 1006, 
IP-Multicast, S7-Kommunikation (Server), S7-Routing, SNMP, Web-Diagnose, Initialisierung über LAN Uhrzeitsync. über SIMATIC-Verfahren oder 
NTP, BG-Tausch ohne PG, 2-Port Switch, 10/100 Mbit, IP-Konfiguration über DHCP/FB, MRP, Unterstützung PROFINET-Bausteine V3.0, Firmware 
V2.2

CP 343-2 P AS-i 6GK7 343-2AH11-0XA0
Grundbaugruppe zum Anschluß von AS-i. Unterstützung von AS-i A/B-Slaves und AS-i 7.3/7.4-Analogslaves und Slaves nach ASi-Spezifikation V3.0.
Laden einer AS-i Konfiguration ins PG.
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PC Station

WinLC RTX 6ES7 611-4SB00-0YB7 V4.5

WinLC RTX V4.5 (zu WinAC RTX 2009, 6ES7 671-0RC07-0YA0); Software Logic Controller für Windows XP mit RTX Echtzeitumgebung; DP-
Anschluss (DP-Master); DPV1 mit Äquidistanz und Taktsynchronität; PROFINET Anschluss; PROFINET IO-Controller; unterstützt RT/IRT; 
PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; Transportprotokoll TCP/IP; Routing; S7-Kommunikation; Firmware V4.5

WinLC RTX F 6ES7 611-4FB00-0YB7 V4.5

WinLC RTX F V4.5 (zu WinAC RTX F 2009, 6ES7 671-1RC07-0YA0); Software Logic Controller für Windows XP mit RTX Echtzeitumgebung; DP-
Anschluss (DP-Master); DPV1 mit Äquidistanz und Taktsynchronität; PROFINET Anschluss; PROFINET IO-Controller; unterstützt RT/IRT; 
PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; Transportprotokoll TCP/IP; Routing; S7-Kommunikation; Firmware V4.5, einsetzbar für 
Sicherheitsanwendungen; unterstützt PROFIsafe V2

WinLC RTX EC 6ES7 677-1DD00-0BA0 V1.1
CPU für S7-mEC mit Logic Controller Funktionalität WinLC RTX V4.5 (zu WinAC RTX 2009); PROFINET IO-Controller, unterstützt RT/IRT, 
PROFINET CBA, Transportprotokoll TCP/IP, S7-Kommunikation, mehrzeiliger Aufbau bis 32 Baugruppen; Firmware V1.1

WinLC RTX F EC 6ES7 677-1FD00-0BB0 V1.1

CPU für S7-mEC mit Logic Controller Funktionalität WinLC RTX F V4.5 (zu WinAC RTX F 2009); PROFINET IO-Controller, unterstützt RT/IRT, 
PROFINET CBA, Transportprotokoll TCP/IP, S7-Kommunikation, mehrzeiliger Aufbau bis 32 Baugruppen; Firmware V1.1, einsetzbar für 
Sicherheitsanwendungen; unterstützt PROFIsafe V2

Applikation Application V8.0 Anwender-Programme für die Verbindungsprojektierung, SIMATIC NET PC Software V8.0 ...

CP 1604 6GK1 160-4AA00 V2.4
SIMATIC NET CP 1604 Industrial Ethernet, PROFINET IO-Controller, RT/IRT, IO-Router, MRP, priorisierter Hochlauf, IO-Daten beobachten, 
Firmware V2.4

CP 1616 6GK1 161-6AA00 V2.4
SIMATIC NET CP 1616 Industrial Ethernet, PROFINET IO-Controller, RT/IRT, IO-Router, MRP, priorisierter Hochlauf, IO-Daten beobachten, 
Firmware V2.4

OPC Server SW V8.0 OPC Server V8.0
OPC Server für die Protokolle DP, FDL, S7(subnetzübergreifend), S7 Meldetexte, ISO/TCP, SNMP, DP Master Klasse 2, PROFINET IO-Controller,  
SIMATIC NET PC Software V8.0 ...
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PROFIBUS-DP

ET 200pro IM 154-1 DP 6ES7 154-1AA01-0AB0 Interfacemodul IM154-1 DP für ET200pro Elektronikmodule, Optionenhandling ohne Reservemodule, 240 Byte Parameter pro Slot

ET 200pro IM 154-2 DP HF 6ES7 154-2AA01-0AB0 Interfacemodul IM154-2 DP High Feature für ET200pro Elektronikmodule, Optionenhandling ohne Reservemodule, 240 Byte Parameter pro Slot
ET 200pro 16 DI DC24V 6ES7 141-4BH00-0AA0 Digitaleingabemodul 16 DI DC24V
ET 200S PM-E DC24V HF 6ES7 138-4CA60-0AB0 Powermodul PM-E DC24V HF, mit Erkennung Rückspeisespannung

ET 200S PM-E DC24V /8A RO 6ES7 138-4CA80-0AB0 Powermodul PM-E für Elektronikmodule, DC24V, mit Diagnose und Lastspannungsabschaltung, unterstützt PROFIenergy

ET 200S PM-E DC24V /8A RO S 6ES7 138-4CA80-0AB0 S Powermodul PM-E für Elektronikmodule, DC24V, mit Diagnose und Lastspannungsabschaltung, mit Status/Steuerbyte

ET 200S IM151-1 FO Standard 6ES7 151-1AB05-0AB0 Interfacemodul IM151-1 FO für ET 200S Elektronikmodule, Optionenhandling mit/ohne Reservemodule, 240 Byte Parameter pro Slot

ET 200S 1 SI  ASCII  V1.3 (4 B) 6ES7 138-4DF01-0AB0 V1.3 Kommunikationsmodul mit einer seriellen Schnittstelle (RS232, RS422 oder RS485) und ASCII-Protokoll mit 4 Byte I/O Schnittstelle, V1.3

ET 200S 1 SI  ASCII  V1.3 (8 B) 6ES7 138-4DF01-0AB0 V1.3 Kommunikationsmodul mit einer seriellen Schnittstelle (RS232, RS422 oder RS485) und ASCII-Protokoll mit 8 Byte I/O Schnittstelle, V1.3

ET 200S 1 SI  ASCII  V1.3 (32 B) 6ES7 138-4DF01-0AB0 V1.3 Kommunikationsmodul mit einer seriellen Schnittstelle (RS232, RS422 oder RS485) und ASCII-Protokoll mit 32 Byte I/O Schnittstelle, V1.3
ET 200S 2RO NO/NC 24..230V/5A 6ES7 132-4HB12-0AB0 Digitalausgabemodul 2xRelais Form C UC 24..230V/5A
ET 200S 4 DI NAMUR 6ES7 131-4RD02-0AB0 Digitaleingabebaugr. DI 4xNAMUR, mit Diagnosealarm
ET 200S 4 DI UC24..48V 6ES7 131-4CD02-0AB0 Digitaleingabemodul DI 4xUC 24-48V, High Feature; Diagnose, unterstützt Taktsynchronität
ET 200S 4AI TC ST 6ES7 134-4JD00-0AB0 Analogeingabemodul AI 4xTC / 15 Bit+VZ, Standard, Thermoelemente: E, N, J, K, L, S, R, B, T
ET 200S 4DO DC24V/0,5A HF 6ES7 132-4BD00-0AB0 Digitalausgabemodul DO 4xDC24V/0.5A, High Feature, Diagnose, unterstützt Taktsynchronität
ET 200S 4DO DC24V/2A HF 6ES7 132-4BD30-0AB0 Digitalausgabemodul DO 4xDC24V/2A, High Feature, Diagnose, unterstützt Taktsynchronität
ET 200S 8DO DC24V/0,5A HF 6ES7 132-4BF00-0AB0 Digitalausgabemodul DO 8xDC24V/0.5A, High Feature, Diagnose, unterstützt Taktsynchronität
ET 200iSP 4 AI 2WIRE HART 6ES7 134-7TD00-0AB0 ES9 Analogeingabemodul 4xHART, 4-20mA, 2DMU, ab E-Stand 9, HART-Fast-Mode
ET 200iSP 4 AI 4WIRE HART 6ES7 134-7TD50-0AB0 ES8 Analogeingabemodul 4xHART, 0/4-20mA, 4DMU, ab E-Stand 8, HART-Fast-Mode
ET 200iSP 4 AO HART 6ES7 135-7TD00-0AB0 ES9 Analogausgabemodul 4xHART, 0/4-20mA, ab E-Stand 9, HART-Fast-Mode

DP/AS-i Link 20E 6GK1 415-2AA10
Koppelmodul zwischen PROFIBUS DP und AS-Interface. Schutzart IP 20. Unterstütztung von AS-i Slaves nach AS-i Specification V3.0. Laden einer 
AS-i Konfiguration ins PG.

IM174 6ES7 174-0AA10-0AA0 PROFIBUS-DP-Anschaltung zur Wegerfassung und zur Ansteuerung von analogen Antrieben (+/-10V)
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PROFINET-IO

ET 200pro IM154-8 PN/DP CPU 6ES7 154-8AB01-0AB0 V3.2

Arbeitsspeicher 384KB; 0,05 ms/kAW; PROFINET Anschluss; S7-Kommunikation (ladbare FBs/FCs);  PROFINET IO-Controller; unterstützt RT/IRT; 
PROFINET Schnittstelle und 3 Ports; MRP; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; Transportprotokoll TCP/IP, UDP und ISO on TCP ; kombinierter 
MPI/DP-Anschluss (MPI oder DP-Master oder DP-Slave); äquidistanter DP-Buszyklus; Routing; Firmware V3.2; Erweiterung mit maximal 16 Modulen 
des ET200pro-Spektrums

ET 200pro IM154-8F PN/DP CPU 6ES7 154-8FB01-0AB0 V3.2

Arbeitsspeicher 512KB; 0,05 ms/kAW; PROFINET Anschluss; S7-Kommunikation (ladbare FBs/FCs);  PROFINET IO-Controller; unterstützt RT/IRT; 
PROFINET Schnittstelle und 3 Ports; MRP; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; Transportprotokoll TCP/IP, UDP und ISO on TCP ; kombinierter 
MPI/DP-Anschluss (MPI oder DP-Master oder DP-Slave); äquidistanter DP-Buszyklus; Routing; Firmware V3.2; Erweiterung mit maximal 16 Modulen 
des ET200pro-Spektrums; einsetzbar für Sicherheitsanwendungen; unterstützt PROFIsafe V2

ET 200S IM151-8 PN/DP CPU 6ES7 151-8AB01-0AB0 V3.2

Arbeitsspeicher 192KB; 0,06ms/kAW; PROFINET Anschluss; S7-Kommunikation (ladbare FBs/FCs); PROFINET IO-Controller; unterstützt RT/IRT; 
PROFINET Schnittstelle und 3 Ports; MRP; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; Transportprotokoll TCP/IP, UDP und ISO on TCP; 
Datensatzrouting; Firmware V3.2; Erweiterung mit maximal 63 Modulen des ET200S-Spektrums

ET 200S IM151-8F PN/DP CPU 6ES7 151-8FB01-0AB0 V3.2

Arbeitsspeicher 256KB; 0,06ms/kAW; PROFINET Anschluss; S7-Kommunikation (ladbare FBs/FCs); PROFINET IO-Controller; unterstützt RT/IRT; 
PROFINET Schnittstelle und 3 Ports; MRP; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; Transportprotokoll TCP/IP, UDP und ISO on TCP; 
Datensatzrouting; Firmware V3.2; Erweiterung mit maximal 63 Modulen des ET200S-Spektrums; einsetzbar für Sicherheitsanwendungen; unterstützt 
PROFIsafe V2

ET 200S IM151-3PN 6ES7 151-3BA23-0AB0 V7.0

PROFINET IO-Device Interfacemodul IM 151-3 PN HF (ERTEC200) für ET 200S Elektronikmodule, unterstützt Packen; PROFINET Schnittstelle und 
2 Ports; FW-Update über Bus; Portdiagnose; I&M-Funktionalität; IRT und priorisierter Hochlauf; shared Funktionalität; MRP; Optionenhandling; 
Firmware V7.0

ET 200S IM151-3PN FO 6ES7 151-3BB23-0AB0 V7.0

PROFINET IO-Device Interfacemodul IM 151-3 PN FO (ERTEC200) für ET 200S Elektronikmodule, unterstützt Packen; PROFINET Schnittstelle und 
2 Ports; FW-Update über Bus; Portdiagnose; I&M-Funktionalität; IRT und priorisierter Hochlauf; shared Funktionalität; MRP; Optionenhandling; PCF 
Leitungsdiagnose; Firmware V7.0

ET 200S IM151-3PN ST 6ES7 151-3AA23-0AB0 V7.0

PROFINET IO-Device Interfacemodul IM 151-3 PN ST (ERTEC200) für ET 200S Elektronikmodule, unterstützt Packen; PROFINET Schnittstelle und 2 
Ports; FW-Update über Bus; Portdiagnose; I&M-Funktionalität; IRT und priorisierter Hochlauf; shared Funktionalität; MRP; Optionenhandling; 
Firmware V7.0

ET 200S IM151-3PN HS 6ES7 151-3BA60-0AB0 V3.0
PROFINET IO-Device Interfacemodul IM 151-3 PN HS (ERTEC200) für ET200S Elektronikmodule; PROFINET Schnittstelle und 2 Ports; FW-Update 
über Bus; Portdiagnose, unterstützt Taktsynchronität; I&M-Funktionalität; IRT und priorisierter Hochlauf; shared Funktionalität; MRP; Firmware V3.0

ET 200S PP17-I-PN-PROFIsafe 6AV3 688-4CX07-0AA0 V6.0 PROFINET I/O Push Button Panel Safety V6.0
ET 200S PP17-I-PN-PROFIsafe 6AV3 688-4CX07-0AA0 V5.0 PROFINET I/O Push Button Panel Safety V5.0
ET 200S PP17-II-PN-PROFIsafe 6AV3 688-4EY07-0AA0 V6.0 PROFINET I/O Push Button Panel Safety V6.0

ET200ecoPN 4 AO U/I 4xM12 6ES7 145-6HD00-0AB0 V6.0

PROFINET IO Kompaktdevice; 4 AO U/I 4xM12; 60mm Baubreite; PROFINET Schnittstelle und 2 Ports; FW-Update über Bus; Portdiagnose; I&M-
Funktionalität; IRT und priorisierter Hochlauf; Firmware V6.0; 4 freiparametrierbare Strom bzw. Spannungsausgänge: Strom +/-20mA, 0..20mA, 
4..20mA; Spannung +/-10V, 1..5V, 0..10V

7
A5E03048863-01

06/2010



Neue unterstützte Baugruppen ab STEP 7 V5.5

Produktbezeichnung MLFB

FW
-

Ve
rs

io
n Kurzbeschreibung

ET200ecoPN 4 IO-L + 8 DI + 4 DO 
DC24V/1.3A 8xM12 6ES7 148-6JA00-0AB0 V6.1

PROFINET IO Kompaktdevice; 4 IOL + 8 DI + 4 DO 1,3A DC 24V 8xM12; 60mm Baubreite; 4 IO-LINK Kanäle; 8 Eingänge, 4 Ausgänge; PROFINET 
Schnittstelle und 2 Ports; FW-Update über Bus; Portdiagnose; I&M-Funktionalität; IRT und priorisierter Hochlauf; Firmware V6.1

ET200ecoPN 8 DIO DC24V/1.3A 8xM12 6ES7 147-6BG00-0AB0 V6.0
PROFINET IO Kompaktdevice; 8 DIO DC24V/1.3A  8xM12; 60mm Baubreite; PROFINET Schnittstelle und 2 Ports; FW-Update über Bus; 
Portdiagnose; I&M-Funktionalität; IRT und priorisierter Hochlauf; Firmware V6.0; 8 freiparametrierbare Ein- und Ausgänge; Ausgang:  DC24V/1,3A

ET200ecoPN 8 AI  4 U/I + 4 RTD/TC 8xM12 6ES7 144-6KD00-0AB0 V6.0

PROFINET IO Kompaktdevice; 8 AI  4 U/I + 4 RTD/TC 8xM12; 60mm Baubreite; PROFINET Schnittstelle und 2 Ports; FW-Update über Bus; 
Portdiagnose; I&M-Funktionalität; IRT und priorisierter Hochlauf; Firmware V6.0; 4 freiparametrierbare Strom bzw. Spannungseingänge: Strom +/-
20mA, 0..20mA, 4..20mA; Spannung +/-10V, 1..5V, 0..10V; 4 freiparametrierbare Eingänge für: Spannung +/-80mV; Widerstände 150, 300, 600 und 
3k Ohm; Thermowiderstände RTD: Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni200, Ni500, Ni1000; Thermoelemente N, E, J, K

ET200ecoPN 8 DO DC24V/2A 8xM12 6ES7 142-6BR00-0AB0 V6.0
PROFINET IO Kompaktdevice; 8 DO DC24V/2A 8xM12; 60mm Baubreite; Schnittstelle und 2 Ports; FW-Update über Bus; Portdiagnose; I&M-
Funktionalität; IRT und priorisierter Hochlauf; Firmware V6.0; Ausgang:  DC24V/2,0A

PN-PN-Coupler X1 6ES7 158-3AD01-0XA0 V2.0
Koppler zweier PROFINET-Netze, IP20; PROFINET Schnittstelle und 2 Ports; X1 (linke Seite); FW-Update über Bus; Portdiagnose; I&M-
Funktionalität; IRT und priorisierter Hochlauf; Firmware V2.0

PN-PN-Coupler X2 6ES7 158-3AD01-0XA0 V2.0
Koppler zweier PROFINET-Netze, IP20; PROFINET Schnittstelle und 2 Ports; X2 (rechte Seite); FW-Update über Bus; Portdiagnose; I&M-
Funktionalität; IRT und priorisierter Hochlauf; Firmware V2.0

PN-PN-Coupler X1 6ES7 158-3AD01-0XA0 V3.0
Koppler zweier PROFINET-Netze, IP20; PROFINET Schnittstelle und 2 Ports; X1 (linke Seite); FW-Update über Bus; Portdiagnose; I&M-
Funktionalität; IRT und priorisierter Hochlauf; shared Funktionalität; MRP; Firmware V3.0

PN-PN-Coupler X2 6ES7 158-3AD01-0XA0 V3.0
Koppler zweier PROFINET-Netze, IP20; PROFINET Schnittstelle und 2 Ports; X2 (rechte Seite); FW-Update über Bus; Portdiagnose; I&M-
Funktionalität; IRT und priorisierter Hochlauf; shared Funktionalität; MRP; Firmware V3.0

SCALANCE W746-1 6GK5 746-1AA30-4AA0 V4.3
Einfacher Wireless Access Point mit Ethernet Schnittstelle; PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 1 Port; Externe Antenne; Typ Client; 
Firmware V4.3

SCALANCE W746-1 (US) 6GK5 746-1AA30-4AB0 V4.3
Einfacher Wireless Access Point mit Ethernet Schnittstelle; PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 1 Port; Externe Antenne; Typ Client; 
US-Version; Firmware V4.3

SCALANCE W746-1PRO 6GK5 746-1AA60-4AA0 V4.3
Einfacher Wireless Access Point mit Ethernet Schnittstelle; PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 1 Port; Externe Antenne; PRO; Typ 
Client; Firmware V4.3

SCALANCE W746-1PRO (US) 6GK5 746-1AA60-4AB0 V4.3
Einfacher Wireless Access Point mit Ethernet Schnittstelle; PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 1 Port; Externe Antenne; PRO; Typ 
Client; US-Version; Firmware V4.3

SCALANCE W747-1 6GK5 747-1AA30-6AA0 V4.3
Einfacher Wireless Access Point mit Ethernet Schnittstelle; PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 1 Port; Externe Antenne; Typ Client; 
Firmware V4.3

SCALANCE W747-1 (US) 6GK5 747-1AA30-6AB0 V4.3
Einfacher Wireless Access Point mit Ethernet Schnittstelle; PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 1 Port; Externe Antenne; Typ Client; 
US-Version; Firmware V4.3

SCALANCE W747-1RR 6GK5 747-1AA60-6AA0 V4.3
Einfacher Wireless Access Point mit Ethernet Schnittstelle; PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 1 Port; Externe Antenne; RR; Typ 
Client; Firmware V4.3

SCALANCE W747-1RR (US) 6GK5 747-1AA60-6AB0 V4.3
Einfacher Wireless Access Point mit Ethernet Schnittstelle; PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 1 Port; Externe Antenne; RR; Typ 
Client; US-Version; Firmware V4.3

SCALANCE W784-1 6GK5 784-1AA30-2AA0 V4.3
Einfacher Wireless Access Point mit Ethernet Schnittstelle; PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 1 Port; Externe Antenne; Typ AP; 
Firmware V4.3

SCALANCE W784-1 (US) 6GK5 784-1AA30-2AB0 V4.3
Einfacher Wireless Access Point mit Ethernet Schnittstelle; PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 1 Port; Externe Antenne; Typ AP; US-
Version; Firmware V4.3

SCALANCE W784-1RR 6GK5 784-1AA30-6AA0 V4.3
Einfacher Wireless Access Point mit Ethernet Schnittstelle; PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 1 Port; Externe Antenne; RR; Typ AP; 
Firmware V4.3

SCALANCE W784-1RR (US) 6GK5 784-1AA30-6AB0 V4.3
Einfacher Wireless Access Point mit Ethernet Schnittstelle; PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 1 Port; Externe Antenne; RR; Typ AP; 
US-Version; Firmware V4.3
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SCALANCE W786-1PRO ext. Ant. 6GK5 786-1AA60-2AA0 V4.3
Einfacher Wireless Access Point mit Ethernet Schnittstelle; PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 1 Port; Externe Antenne; PRO; Typ 
AP; Firmware V4.3

SCALANCE W786-1PRO ext. Ant.  (FO) 6GK5 786-1AB60-2AA0 V4.3
Einfacher Wireless Access Point mit Ethernet Schnittstelle; PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 1 Port; Externe Antenne; PRO; Typ 
AP; Firmware V4.3

SCALANCE W786-1PRO ext. Ant.  (FO) (US) 6GK5 786-1AB60-2AB0 V4.3
Einfacher Wireless Access Point mit Ethernet Schnittstelle; PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 1 Port; Externe Antenne; PRO; Typ 
AP; US-Version; Firmware V4.3

SCALANCE W786-1PRO ext. Ant. (US) 6GK5 786-1AA60-2AB0 V4.3
Einfacher Wireless Access Point mit Ethernet Schnittstelle; PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 1 Port; Externe Antenne; PRO; Typ 
AP; US-Version; Firmware V4.3

SCALANCE W786-1PRO int. Ant. 6GK5 786-1BA60-2AA0 V4.3
Einfacher Wireless Access Point mit Ethernet Schnittstelle; PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 1 Port; Interne Antenne; PRO; Typ 
AP; Firmware V4.3

SCALANCE W786-1PRO int. Ant.  (FO) 6GK5 786-1BB60-2AA0 V4.3
Einfacher Wireless Access Point mit Ethernet Schnittstelle; PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 1 Port; Interne Antenne; PRO; Typ 
AP; Firmware V4.3

SCALANCE W786-1PRO int. Ant.  (FO) (US) 6GK5 786-1BB60-2AB0 V4.3
Einfacher Wireless Access Point mit Ethernet Schnittstelle; PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 1 Port; Interne Antenne; PRO; Typ 
AP; US-Version; Firmware V4.3

SCALANCE W786-1PRO int. Ant. (US) 6GK5 786-1BA60-2AB0 V4.3
Einfacher Wireless Access Point mit Ethernet Schnittstelle; PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 1 Port; Interne Antenne; PRO; Typ 
AP; US-Version; Firmware V4.3

SCALANCE W786-2PRO ext. Ant  (FO) 6GK5 786-2AB60-2AA0 V4.3
Doppelter Wireless Access Point mit Ethernet Schnittstelle; PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 1 Port; Externe Antenne; PRO; Typ 
AP; Firmware V4.3

SCALANCE W786-2PRO ext. Ant  (FO) (US) 6GK5 786-2AB60-2AB0 V4.3
Doppelter Wireless Access Point mit Ethernet Schnittstelle; PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 1 Port; Externe Antenne; PRO; Typ 
AP; US-Version; Firmware V4.3

SCALANCE W786-2PRO ext. Ant. 6GK5 786-2AA60-2AA0 V4.3
Doppelter Wireless Access Point mit Ethernet Schnittstelle; PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 1 Port; Externe Antenne; PRO; Typ 
AP; Firmware V4.3

SCALANCE W786-2PRO ext. Ant. (US) 6GK5 786-2AA60-2AB0 V4.3
Doppelter Wireless Access Point mit Ethernet Schnittstelle; PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 1 Port; Externe Antenne; PRO; Typ 
AP; US-Version; Firmware V4.3

SCALANCE W786-2PRO int. Ant  (FO) 6GK5 786-2BB60-2AA0 V4.3
Doppelter Wireless Access Point mit Ethernet Schnittstelle; PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 1 Port; Interne Antenne; PRO; Typ 
AP; Firmware V4.3

SCALANCE W786-2PRO int. Ant  (FO) (US) 6GK5 786-2BB60-2AB0 V4.3
Doppelter Wireless Access Point mit Ethernet Schnittstelle; PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 1 Port; Interne Antenne; PRO; Typ 
AP; US-Version; Firmware V4.3

SCALANCE W786-2PRO int. Ant. 6GK5 786-2BA60-2AA0 V4.3
Doppelter Wireless Access Point mit Ethernet Schnittstelle; PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 1 Port; Interne Antenne; PRO; Typ 
AP; Firmware V4.3

SCALANCE W786-2PRO int. Ant. (US) 6GK5 786-2BA60-2AB0 V4.3
Doppelter Wireless Access Point mit Ethernet Schnittstelle; PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 1 Port; Interne Antenne; PRO; Typ 
AP; US-Version; Firmware V4.3

SCALANCE W786-2RR ext. Ant. 6GK5 786-2AA60-6AA0 V4.3
Doppelter Wireless Access Point mit Ethernet Schnittstelle; PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 1 Port; Externe Antenne; Typ AP; 
Firmware V4.3

SCALANCE W786-2RR ext. Ant. (US) 6GK5 786-2AA60-6AB0 V4.3
Doppelter Wireless Access Point mit Ethernet Schnittstelle; PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 1 Port; Externe Antenne; Typ AP; US-
Version; Firmware V4.3

SCALANCE W786-2RR int. Ant. 6GK5 786-2BA60-6AA0 V4.3
Doppelter Wireless Access Point mit Ethernet Schnittstelle; PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 1 Port; Interne Antenne; Typ AP; 
Firmware V4.3

SCALANCE W786-2RR int. Ant. (US) 6GK5 786-2BA60-6AB0 V4.3
Doppelter Wireless Access Point mit Ethernet Schnittstelle; PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 1 Port; Interne Antenne; Typ AP; US-
Version; Firmware V4.3
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SCALANCE W786-3PRO ext. Ant  (FO) 6GK5 786-3AB60-2AA0 V4.3
Dreifacher Wireless Access Point mit Ethernet Schnittstelle; PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 1 Port; Externe Antenne; PRO; Typ 
AP; Firmware V4.3

SCALANCE W786-3PRO ext. Ant  (FO) (US) 6GK5 786-3AB60-2AB0 V4.3
Dreifacher Wireless Access Point mit Ethernet Schnittstelle; PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 1 Port; Externe Antenne; PRO; Typ 
AP; US-Version; Firmware V4.3

SCALANCE W786-3PRO ext. Ant. 6GK5 786-3AA60-2AA0 V4.3
Dreifacher Wireless Access Point mit Ethernet Schnittstelle; PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 1 Port; Externe Antenne; PRO; Typ 
AP; Firmware V4.3

SCALANCE W786-3PRO ext. Ant. (US) 6GK5 786-3AA60-2AB0 V4.3
Dreifacher Wireless Access Point mit Ethernet Schnittstelle; PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 1 Port; Externe Antenne; PRO; Typ 
AP; US-Version; Firmware V4.3

SCALANCE W788-1PRO 6GK5 788-1AA60-2AA0 V4.3
Einfacher Wireless Access Point mit Ethernet Schnittstelle; PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 1 Port; Externe Antenne; PRO; Typ 
AP; Firmware V4.3

SCALANCE W788-1PRO (US) 6GK5 788-1AA60-2AB0 V4.3
Einfacher Wireless Access Point mit Ethernet Schnittstelle; PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 1 Port; Externe Antenne; PRO; Typ 
AP; US-Version; Firmware V4.3

SCALANCE W788-1RR 6GK5 788-1AA60-6AA0 V4.3
Einfacher Wireless Access Point mit Ethernet Schnittstelle; PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 1 Port; Externe Antenne; RR; Typ AP; 
Firmware V4.3

SCALANCE W788-1RR (US) 6GK5 788-1AA60-6AB0 V4.3
Einfacher Wireless Access Point mit Ethernet Schnittstelle; PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 1 Port; Externe Antenne; RR; Typ AP; 
US-Version; Firmware V4.3

SCALANCE W788-2PRO 6GK5 788-2AA60-2AA0 V4.3
Doppelter Wireless Access Point mit Ethernet Schnittstelle; PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 1 Port; Externe Antenne; PRO; Typ 
AP; Firmware V4.3

SCALANCE W788-2PRO (US) 6GK5 788-2AA60-2AB0 V4.3
Doppelter Wireless Access Point mit Ethernet Schnittstelle; PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 1 Port; Externe Antenne; PRO; Typ 
AP; US-Version; Firmware V4.3

SCALANCE W788-2RR 6GK5 788-2AA60-6AA0 V4.3
Doppelter Wireless Access Point mit Ethernet Schnittstelle; PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 1 Port; Externe Antenne; RR; Typ 
AP; Firmware V4.3

SCALANCE W788-2RR (US) 6GK5 788-2AA60-6AB0 V4.3
Doppelter Wireless Access Point mit Ethernet Schnittstelle; PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 1 Port; Externe Antenne; RR; Typ 
AP; US-Version; Firmware V4.3

SCALANCE X200-4PIRT 6GK5 200-4AH00-2BA3 V4.3 4 Port Switch (4 x POF); PROFINET IO-Device; unterstützt RT/IRT; PROFINET Schnittstelle und 4 Ports; Firmware V4.3

SCALANCE X201-3PIRT 6GK5 201-3BH00-2BA3 V4.3 4 Port Switch (1 x RJ45 + 3 x POF); PROFINET IO-Device; unterstützt RT/IRT; PROFINET Schnittstelle und 4 Ports; Firmware V4.3

SCALANCE X202-2IRT 6GK5 202-2BB00-2BA3 V4.3 4 Port Switch (2 x RJ45 + 2 x FO); PROFINET IO-Device; unterstützt RT/IRT; PROFINET Schnittstelle und 4 Ports; Firmware V4.3

SCALANCE X202-2PIRT 6GK5 202-2BH00-2BA3 V4.3 4 Port Switch (2 x RJ45 + 2 x POF); PROFINET IO-Device; unterstützt RT/IRT; PROFINET Schnittstelle und 4 Ports; Firmware V4.3

SCALANCE X202-2PIRTPRO 6GK5 202-2JR00-2BA6 V4.3 4 Port Switch (2 x RJ45 + 2 x POF); PRO; PROFINET IO-Device; unterstützt RT/IRT; PROFINET Schnittstelle und 4 Ports; Firmware V4.3
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SCALANCE X204-2 6GK5 204-2BB10-2AA3 V4.2 6 Port Switch (4 x RJ45 + 2 x FO); PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 6 Ports; Firmware V4.2
SCALANCE X204-2LD 6GK5 204-2BC10-2AA3 V4.2 6 Port Switch (4 x RJ45 + 2 x FO LD); PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 6 Ports; Firmware V4.2

SCALANCE X204IRT 6GK5 204-0BA00-2BA3 V4.3 4 Port Switch (4 x RJ45); PROFINET IO-Device; unterstützt RT/IRT; PROFINET Schnittstelle und 4 Ports; Firmware V4.3

SCALANCE X204IRTPRO 6GK5 204-0JA00-2BA6 V4.3
4 Port Switch (4 x RJ45); PRO; PROFINET IO-Device; unterstützt RT/IRT; PROFINET Schnittstelle und 4 Ports; 
Firmware V4.3

SCALANCE X206-1 6GK5 206-1BB10-2AA3 V4.2 7 Port Switch (6 x RJ45 + 1 x FO); PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 7 Ports; Firmware V4.2
SCALANCE X206-1LD 6GK5 206-1BC10-2AA3 V4.2 7 Port Switch (6 x RJ45 + 1 x FO LD); PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 7 Ports; Firmware V4.2
SCALANCE X208 6GK5 208-0BA10-2AA3 V4.2 8 Port Switch (8 x  RJ45); PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 8 Ports; Firmware V4.2
SCALANCE X212-2 6GK5 212-2BB00-2AA3 V4.2 14 Port Switch (12 x RJ45 + 2 x FO); PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 14 Ports; Firmware V4.2
SCALANCE X212-2LD 6GK5 212-2BC00-2AA3 V4.2 14 Port Switch (12 x RJ45 + 2 x FO LD); PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 14 Ports; Firmware V4.2
SCALANCE X216 6GK5 216-0BA00-2AA3 V4.2 16 Port Switch (16 x RJ45); PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 16 Ports; Firmware V4.2
SCALANCE X224 6GK5 224-0BA00-2AA3 V4.2 24 Port Switch (24 x RJ45); PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 24 Ports; Firmware V4.2

SCALANCE X306-1LD FE 6GK5 306-1BF00-2AA3 V3.1 Managed Switch mit Kupfer Ports und optischem Port; unterstützt RT; PROFINET Schnittstelle und 7 Ports; MRP; Firmware V3.1

SCALANCE X308-2M 6GK5 308-2GG00-2AA2 V3.1 Managed Switch mit 4 festen Ports und 2 SFP Modulschächten für je 2 Ports, unterstützt RT; PROFINET Schnittstelle und 8 Ports; Firmware V3.1

SCALANCE X320-1FE 6GK5 320-1BD00-2AA3 V3.1 Managed Switch mit Kupfer Ports und optischem Port; unterstützt RT; PROFINET Schnittstelle und 21 Ports; MRP; Firmware V3.1

SCALANCE X320-3LD FE 6GK5 320-3BF00-2AA3 V3.1 Managed Switch mit Kupfer Ports und optischen Ports; unterstützt RT; PROFINET Schnittstelle und 23 Ports; MRP; Firmware V3.1

SCALANCE X324-12M 6GK5 324-0GG00-1AR2 V3.1 Managed Switch mit 12 SFP Modulschächten für je 2 Ports, unterstützt RT; PROFINET Schnittstelle und 24 Ports; Firmware V3.1

SCALANCE X324-12M 6GK5 324-0GG00-1HR2 V3.1 Managed Switch mit 12 SFP Modulschächten für je 2 Ports, unterstützt RT; Kabelabgang hinten; PROFINET Schnittstelle und 24 Ports; Firmware V3.1
SCALANCE XF204 6GK5 204-0BA00-2AF2 V4.2 4 Port Switch (4 x  RJ45); PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 4 Ports; flat; Firmware V4.2
SCALANCE XF204-2 6GK5 204-2BC00-2AF2 V4.2 6 Port Switch (4 x RJ45 + 2 x FO); PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 6 Ports; flat; Firmware V4.2

SCALANCE XF204IRT 6GK5 204-0BA00-2BF2 V4.3
4 Port Switch (4 x RJ45); PROFINET IO-Device; unterstützt RT/IRT; PROFINET Schnittstelle und 4 Ports; flat; 
Firmware V4.3

SCALANCE XF206-1 6GK5 206-1BC00-2AF2 V4.2 7 Port Switch (6 x RJ45 + 1 x FO); PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 7 Ports; flat; Firmware V4.2
SCALANCE XF208 6GK5 208-0BA00-2AF2 V4.2 8 Port Switch (8 x  RJ45); PROFINET IO-Device; PROFINET Schnittstelle und 8 Ports; flat; Firmware V4.2
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PROFIBUS-DP/PROFINET-IO 
Modules

ET 200pro RSte 4DI/2DO 0,15-2A 3RK1 395-6KS41-1AD0
Motorstarter M200D RSte; mech. schalten; elektro./therm. UE-Schutz; 3 AC 400V/0,75kW; 0,15A...2,00A; ohne Bremskontakt; 4DI/2DO DC24V; HAN 
Q4/2 - HAN Q8/0

ET 200pro RSte 4DI/2DO/BO180V 0,15-2A 3RK1 395-6KS41-1AD5
Motorstarter M200D RSte; mech. schalten; elektro./therm. UE-Schutz; 3 AC 400V/0,75kW; 0,15A...2,00A; 
Bremskontakt DC 180V; 4DI/2DO DC24V; HAN Q4/2 - HAN Q8/0

ET 200pro RSte 4DI/2DO 0,15-2A 3RK1 395-6KS41-3AD0
Motorstarter M200D RSte; mech. schalten; elektro./therm. UE-Schutz; 3 AC 400V/0,75kW; 0,15A...2,00A; ohne Bremskontakt; 4DI/2DO DC24V; HAN 
Q4/2 - HAN Q8/0; integrierte Bedien- und Beobachtungseinheit

ET 200pro RSte 4DI/2DO/BO180V 0,15-2A 3RK1 395-6KS41-3AD5
Motorstarter M200D RSte; mech. schalten; elektro./therm. UE-Schutz; 3 AC 400V/0,75kW; 0,15A...2,00A; 
Bremskontakt DC 180V; 4DI/2DO DC24V; HAN Q4/2 - HAN Q8/0; integrierte Bedien- und Beobachtungseinheit

ET 200pro RSte 4DI/2DO 1,5-12A 3RK1 395-6LS41-1AD0
Motorstarter M200D RSte; mech. schalten; elektro./therm. UE-Schutz; 3 AC 400V/5,5kW; 1,5A...12,00A; ohne Bremskontakt; 4DI/2DO DC24V; HAN 
Q4/2 - HAN Q8/0

ET 200pro RSte 4DI/2DO/BO180V 1,5-12A 3RK1 395-6LS41-1AD5
Motorstarter M200D RSte; mech. schalten; elektro./therm. UE-Schutz; 3 AC 400V/5,5kW; 1,5A...12,00A; 
Bremskontakt DC 180V; 4DI/2DO DC24V; HAN Q4/2 - HAN Q8/0

ET 200pro RSte 4DI/2DO 1,5-12A 3RK1 395-6LS41-3AD0
Motorstarter M200D RSte; mech. schalten; elektro./therm. UE-Schutz; 3 AC 400V/5,5kW; 1,5A...12,00A; ohne Bremskontakt; 4DI/2DO DC24V; HAN 
Q4/2 - HAN Q8/0; integrierte Bedien- und Beobachtungseinheit

ET 200pro RSte 4DI/2DO/BO180V 1,5-12A 3RK1 395-6LS41-3AD5
Motorstarter M200D RSte; mech. schalten; elektro./therm. UE-Schutz; 3 AC 400V/5,5kW; 1,5A...12,00A; 
Bremskontakt DC 180V; 4DI/2DO DC24V; HAN Q4/2 - HAN Q8/0; integrierte Bedien- und Beobachtungseinheit

ET 200pro RSte 4DI/2DO/BO400V 0,15-2A 3RK1 395-6KS41-1AD3
Motorstarter M200D RSte; mech. schalten; elektro./therm. UE-Schutz; 3 AC 400V/0,75kW; 0,15A...2,00A; 
Bremskontakt AC 400/230V; 4DI/2DO DC24V; HAN Q4/2 - HAN Q8/0

ET 200pro RSte 4DI/2DO/BO400V 0,15-2A 3RK1 395-6KS41-3AD3
Motorstarter M200D RSte; mech. schalten; elektro./therm. UE-Schutz; 3 AC 400V/0,75kW; 0,15A...2,00A; 
Bremskontakt AC 400/230V; 4DI/2DO DC24V; HAN Q4/2 - HAN Q8/0; integrierte Bedien- und Beobachtungseinheit

ET 200pro RSte 4DI/2DO/BO400V 1,5-12A 3RK1 395-6LS41-1AD3
Motorstarter M200D RSte; mech. schalten; elektro./therm. UE-Schutz; 3 AC 400V/5,5kW; 1,5A...12,00A; 
Bremskontakt AC 400/230V; 4DI/2DO DC24V; HAN Q4/2 - HAN Q8/0

ET 200pro RSte 4DI/2DO/BO400V 1,5-12A 3RK1 395-6LS41-3AD3
Motorstarter M200D RSte; mech. schalten; elektro./therm. UE-Schutz; 3 AC 400V/5,5kW; 1,5A...12,00A; 
Bremskontakt AC 400/230V; 4DI/2DO DC24V; HAN Q4/2 - HAN Q8/0; integrierte Bedien- und Beobachtungseinheit

ET 200pro sDSSte 4DI/2DO 0,15-2A 3RK1 395-6KS71-0AD0
Motorstarter M200D sDSSte; elektro. schalten; elektro./therm. UE-Schutz; 3 AC 400V/0,75kW; 0,15A...2,00A; ohne Bremskontakt; 4DI/2DO DC24V; 
HAN Q4/2 - HAN Q8/0

ET 200pro sDSSte 4DI/2DO/BO180V 0,15-2A 3RK1 395-6KS71-0AD5
Motorstarter M200D sDSSte; elektro. schalten; elektro./therm. UE-Schutz; 3 AC 400V/0,75kW; 0,15A...2,00A; Bremskontakt DC 180V; 4DI/2DO 
DC24V; HAN Q4/2 - HAN Q8/0

ET 200pro sDSSte 4DI/2DO 0,15-2A 3RK1 395-6KS71-2AD0
Motorstarter M200D sDSSte; elektro. schalten; elektro./therm. UE-Schutz; 3 AC 400V/0,75kW; 0,15A...2,00A; ohne Bremskontakt; 4DI/2DO DC24V; 
HAN Q4/2 - HAN Q8/0; integrierte Bedien- und Beobachtungseinheit

ET 200pro sDSSte 4DI/2DO/BO180V 0,15-2A 3RK1 395-6KS71-2AD5
Motorstarter M200D sDSSte; elektro. schalten; elektro./therm. UE-Schutz; 3 AC 400V/0,75kW; 0,15A...2,00A; Bremskontakt DC 180V; 4DI/2DO 
DC24V; HAN Q4/2 - HAN Q8/0; integrierte Bedien- und Beobachtungseinheit

ET 200pro sDSSte 4DI/2DO 1,5-12A 3RK1 395-6LS71-0AD0
Motorstarter M200D sDSSte; elektro. schalten; elektro./therm. UE-Schutz; 3 AC 400V/5,5kW; 1,5A...12,00A; ohne Bremskontakt; 4DI/2DO DC24V; 
HAN Q4/2 - HAN Q8/0

ET 200pro sDSSte 4DI/2DO/BO400V 0,15-2A 3RK1 395-6KS71-0AD3
Motorstarter M200D sDSSte; elektro. schalten; elektro./therm. UE-Schutz; 3 AC 400V/0,75kW; 0,15A...2,00A; Bremskontakt AC 400/230V; 4DI/2DO 
DC24V; HAN Q4/2 - HAN Q8/0

ET 200pro sDSSte 4DI/2DO/BO180V 1,5-12A 3RK1 395-6LS71-0AD5
Motorstarter M200D sDSSte; elektro. schalten; elektro./therm. UE-Schutz; 3 AC 400V/5,5kW; 1,5A...12,00A; Bremskontakt DC 180V; 4DI/2DO DC24V; 
HAN Q4/2 - HAN Q8/0

ET 200pro sDSSte 4DI/2DO/BO400V 0,15-2A 3RK1 395-6KS71-2AD3
Motorstarter M200D sDSSte; elektro. schalten; elektro./therm. UE-Schutz; 3 AC 400V/0,75kW; 0,15A...2,00A; Bremskontakt AC 400/230V; 4DI/2DO 
DC24V; HAN Q4/2 - HAN Q8/0; integrierte Bedien- und Beobachtungseinheit

ET 200pro sDSSte 4DI/2DO 1,5-12A 3RK1 395-6LS71-2AD0
Motorstarter M200D sDSSte; elektro. schalten; elektro./therm. UE-Schutz; 3 AC 400V/5,5kW; 1,5A...12,00A; ohne Bremskontakt; 4DI/2DO DC24V; 
HAN Q4/2 - HAN Q8/0; integrierte Bedien- und Beobachtungseinheit

ET 200pro sDSSte 4DI/2DO/BO400V 1,5-12A 3RK1 395-6LS71-0AD3
Motorstarter M200D sDSSte; elektro. schalten; elektro./therm. UE-Schutz; 3 AC 400V/5,5kW; 1,5A...12,00A; Bremskontakt AC 400/230V; 4DI/2DO 
DC24V; HAN Q4/2 - HAN Q8/0
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ET 200pro sDSSte 4DI/2DO/BO180V 1,5-12A 3RK1 395-6LS71-2AD5
Motorstarter M200D sDSSte; elektro. schalten; elektro./therm. UE-Schutz; 3 AC 400V/5,5kW; 1,5A...12,00A; Bremskontakt DC 180V; 4DI/2DO DC24V; 
HAN Q4/2 - HAN Q8/0; integrierte Bedien- und Beobachtungseinheit

ET 200pro sDSSte 4DI/2DO/BO400V 1,5-12A 3RK1 395-6LS71-2AD3
Motorstarter M200D sDSSte; elektro. schalten; elektro./therm. UE-Schutz; 3 AC 400V/5,5kW; 1,5A...12,00A; Bremskontakt AC 400/230V; 4DI/2DO 
DC24V; HAN Q4/2 - HAN Q8/0; integrierte Bedien- und Beobachtungseinheit

ET 200pro sRSSte 4DI/2DO/BO400V 0,15-2A 3RK1 395-6KS71-1AD3
Motorstarter M200D sRSSte; elektro. schalten; elektro./therm. UE-Schutz; 3 AC 400V/0,75kW; 0,15A...2,00A; Bremskontakt AC 400/230V; 4DI/2DO 
DC24V; HAN Q4/2 - HAN Q8/0

ET 200pro sRSSte 4DI/2DO/BO180V 0,15-2A 3RK1 395-6KS71-1AD5
Motorstarter M200D sRSSte; elektro. schalten; elektro./therm. UE-Schutz; 3 AC 400V/0,75kW; 0,15A...2,00A; Bremskontakt DC 180V; 4DI/2DO 
DC24V; HAN Q4/2 - HAN Q8/0

ET 200pro sRSSte 4DI/2DO 0,15-2A 3RK1 395-6KS71-3AD0
Motorstarter M200D sRSSte; elektro. schalten; elektro./therm. UE-Schutz; 3 AC 400V/0,75kW; 0,15A...2,00A; ohne Bremskontakt; 4DI/2DO DC24V; 
HAN Q4/2 - HAN Q8/0; integrierte Bedien- und Beobachtungseinheit

ET 200pro sRSSte 4DI/2DO/BO400V 0,15-2A 3RK1 395-6KS71-3AD3
Motorstarter M200D sRSSte; elektro. schalten; elektro./therm. UE-Schutz; 3 AC 400V/0,75kW; 0,15A...2,00A; Bremskontakt AC 400/230V; 4DI/2DO 
DC24V; HAN Q4/2 - HAN Q8/0; integrierte Bedien- und Beobachtungseinheit

ET 200pro sRSSte 4DI/2DO/BO180V 0,15-2A 3RK1 395-6KS71-3AD5
Motorstarter M200D sRSSte; elektro. schalten; elektro./therm. UE-Schutz; 3 AC 400V/0,75kW; 0,15A...2,00A; Bremskontakt DC 180V; 4DI/2DO 
DC24V; HAN Q4/2 - HAN Q8/0; integrierte Bedien- und Beobachtungseinheit

ET 200pro sRSSte 4DI/2DO/BO400V 1,5-12A 3RK1 395-6LS71-1AD3
Motorstarter M200D sRSSte; elektro. schalten; elektro./therm. UE-Schutz; 3 AC 400V/5,5kW; 1,5A...12,00A; Bremskontakt AC 400/230V; 4DI/2DO 
DC24V; HAN Q4/2 - HAN Q8/0

ET 200pro sRSSte 4DI/2DO 1,5-12A 3RK1 395-6LS71-1AD0
Motorstarter M200D sRSSte; elektro. schalten; elektro./therm. UE-Schutz; 3 AC 400V/5,5kW; 1,5A...12,00A; ohne Bremskontakt; 4DI/2DO DC24V; 
HAN Q4/2 - HAN Q8/0

ET 200pro sRSSte 4DI/2DO/BO400V 1,5-12A 3RK1 395-6LS71-3AD3
Motorstarter M200D sRSSte; elektro. schalten; elektro./therm. UE-Schutz; 3 AC 400V/5,5kW; 1,5A...12,00A; Bremskontakt AC 400/230V; 4DI/2DO 
DC24V; HAN Q4/2 - HAN Q8/0; integrierte Bedien- und Beobachtungseinheit

ET 200pro sRSSte 4DI/2DO/BO180V 1,5-12A 3RK1 395-6LS71-1AD5
Motorstarter M200D sRSSte; elektro. schalten; elektro./therm. UE-Schutz; 3 AC 400V/5,5kW; 1,5A...12,00A; Bremskontakt DC 180V; 4DI/2DO DC24V; 
HAN Q4/2 - HAN Q8/0

ET 200pro sRSSte 4DI/2DO 1,5-12A 3RK1 395-6LS71-3AD0
Motorstarter M200D sRSSte; elektro. schalten; elektro./therm. UE-Schutz; 3 AC 400V/5,5kW; 1,5A...12,00A; ohne Bremskontakt; 4DI/2DO DC24V; 
HAN Q4/2 - HAN Q8/0; integrierte Bedien- und Beobachtungseinheit

ET 200pro sRSSte 4DI/2DO/BO180V 1,5-12A 3RK1 395-6LS71-3AD5
Motorstarter M200D sRSSte; elektro. schalten; elektro./therm. UE-Schutz; 3 AC 400V/5,5kW; 1,5A...12,00A; Bremskontakt DC 180V; 4DI/2DO DC24V; 
HAN Q4/2 - HAN Q8/0; integrierte Bedien- und Beobachtungseinheit

ET 200pro sRSSte 4DI/2DO 0,15-2A 3RK1 395-6KS71-1AD0
Motorstarter M200D sRSSte; elektro. schalten; elektro./therm. UE-Schutz; 3 AC 400V/0,75kW; 0,15A...2,00A; ohne Bremskontakt; 4DI/2DO DC24V; 
HAN Q4/2 - HAN Q8/0

ET 200pro DSte 4DI/2DO/BO400V 0,15-2A 3RK1 395-6KS41-0AD3
Motorstarter M200D DSte; mech. schalten; elektro./therm. UE-Schutz; 3 AC 400V/0,75kW; 0,15A...2,00A; Bremskontakt AC 400/230V; 4DI/2DO 
DC24V; HAN Q4/2 - HAN Q8/0

ET 200pro DSte 4DI/2DO/BO400V 0,15-2A 3RK1 395-6KS41-2AD3
Motorstarter M200D DSte; mech. schalten; elektro./therm. UE-Schutz; 3 AC 400V/0,75kW; 0,15A...2,00A; Bremskontakt AC 400/230V; 4DI/2DO 
DC24V; HAN Q4/2 - HAN Q8/0; integrierte Bedien- und Beobachtungseinheit

ET 200pro DSte 4DI/2DO 0,15-2A 3RK1 395-6KS41-0AD0
Motorstarter M200D DSte; mech. schalten; elektro./therm. UE-Schutz; 3 AC 400V/0,75kW; 0,15A...2,00A; ohne Bremskontakt; 4DI/2DO DC24V; HAN 
Q4/2 - HAN Q8/0

ET 200pro DSte 4DI/2DO/BO400V 1,5-12A 3RK1 395-6LS41-0AD3
Motorstarter M200D DSte; mech. schalten; elektro./therm. UE-Schutz; 3 AC 400V/5,5kW; 1,5A...12,00A; Bremskontakt AC 400/230V; 4DI/2DO 
DC24V; HAN Q4/2 - HAN Q8/0

ET 200pro DSte 4DI/2DO/BO180V 0,15-2A 3RK1 395-6KS41-0AD5
Motorstarter M200D DSte; mech. schalten; elektro./therm. UE-Schutz; 3 AC 400V/0,75kW; 0,15A...2,00A; Bremskontakt DC 180V; 4DI/2DO DC24V; 
HAN Q4/2 - HAN Q8/0

ET 200pro DSte 4DI/2DO/BO400V 1,5-12A 3RK1 395-6LS41-2AD3
Motorstarter M200D DSte; mech. schalten; elektro./therm. UE-Schutz; 3 AC 400V/5,5kW; 1,5A...12,00A; Bremskontakt AC 400/230V; 4DI/2DO 
DC24V; HAN Q4/2 - HAN Q8/0; integrierte Bedien- und Beobachtungseinheit
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ET 200pro DSte 4DI/2DO 0,15-2A 3RK1 395-6KS41-2AD0
Motorstarter M200D DSte; mech. schalten; elektro./therm. UE-Schutz; 3 AC 400V/0,75kW; 0,15A...2,00A; ohne Bremskontakt; 4DI/2DO DC24V; HAN 
Q4/2 - HAN Q8/0; integrierte Bedien- und Beobachtungseinheit

ET 200pro DSte 4DI/2DO/BO180V 0,15-2A 3RK1 395-6KS41-2AD5
Motorstarter M200D DSte; mech. schalten; elektro./therm. UE-Schutz; 3 AC 400V/0,75kW; 0,15A...2,00A; Bremskontakt DC 180V; 4DI/2DO DC24V; 
HAN Q4/2 - HAN Q8/0; integrierte Bedien- und Beobachtungseinheit

ET 200pro DSte 4DI/2DO 1,5-12A 3RK1 395-6LS41-0AD0
Motorstarter M200D DSte; mech. schalten; elektro./therm. UE-Schutz; 3 AC 400V/5,5kW; 1,5A...12,00A; ohne Bremskontakt; 4DI/2DO DC24V; HAN 
Q4/2 - HAN Q8/0

ET 200pro DSte 4DI/2DO/BO180V 1,5-12A 3RK1 395-6LS41-0AD5
Motorstarter M200D DSte; mech. schalten; elektro./therm. UE-Schutz; 3 AC 400V/5,5kW; 1,5A...12,00A; 
Bremskontakt DC 180V; 4DI/2DO DC24V; HAN Q4/2 - HAN Q8/0

ET 200pro DSte 4DI/2DO 1,5-12A 3RK1 395-6LS41-2AD0
Motorstarter M200D DSte; mech. schalten; elektro./therm. UE-Schutz; 3 AC 400V/5,5kW; 1,5A...12,00A; ohne Bremskontakt; 4DI/2DO DC24V; HAN 
Q4/2 - HAN Q8/0; integrierte Bedien- und Beobachtungseinheit

ET 200pro DSte 4DI/2DO/BO180V 1,5-12A 3RK1 395-6LS41-2AD5
Motorstarter M200D DSte; mech. schalten; elektro./therm. UE-Schutz; 3 AC 400V/5,5kW; 1,5A...12,00A; 
Bremskontakt DC 180V; 4DI/2DO DC24V; HAN Q4/2 - HAN Q8/0; integrierte Bedien- und Beobachtungseinheit

ET 200pro RFID RF170C 6GT2002-0HD00 Kommunikationsmodul für RFID-Systeme; 2 parallele Kanäle

ET 200S 4SI IO-Link 6ES7 138-4GA50-0AB0 V1.1
4-kanaliges serielles Schnittstellenmodul zum Anschluß von IO-Link-Devices. Port-Parametrierung erfolgt mit dem 
Port Configuration Tool.
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